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品名 

無停電電源装置 

 

型式 

 BA100R / BA100T / BA75T 

 

用途 

添付図面 

 

 

 

 

特記事項 

■本製品は、日本国内専用品です。 

・日本国外の電源には対応しておらず、日本国外での使用は故障、火災の原因となることがあります。また、日

本国外の法規制には対応しておりません。 

・日本国外への輸出および日本国外での使用は、お客様の判断と責任の下で行われるものとし、弊社は一切

の責任を負いません。 

・お客様の判断により本製品を輸出（個人による携行を含む）される場合は、外国為替及び外国貿易法に基づ

いて経済産業省の許可が必要となる場合があります。必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せら

れます。 

■本仕様書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

仕様書変更経歴 

仕様書の記載内容が変更された場合には、改正符号（アルファベット）を記入し、仕様書番号の 

末尾に改正符号と同じ符号をつけて処理しております。なお本仕様書の記載内容に影響を与え 

ない範囲での変更を行うことがありますので、予めご了承下さい。 

 

符 号 年  月  日    改  正  内  容 

A 2015 ・06 ・22 新規作成 

B 2016 ・11 ・01 「お願い」の記載修正 

C 2017 ・06 ・02 漏れ電流の誤記修正 

D 2018 ・01 ・19 内部消費電力値の修正(P-9) 

E 2018 ・12 ・10 特記事項の記載内容変更 

F 2018 ・12 ・17 誤記訂正（5.2 入力最大電流）。自動シャットダウンソフトURL変更 

G 2019 ・06 ・10 特記事項の記載内容変更。CE表記削除。保証約款裁判管轄地変更 

H 2019 ・10 ・25 仕様の質量/梱包総重量の誤記修正 

I 2019 ・12 ・26 仕様のバッテリ容量変更(バッテリが JIS表記へ変更したため) 
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1 製品の用途 
 

本機はFA、OA機器に使用することを目的に設計・製造されています。以下のような、極めて高い信頼性や安全性が要

求される用途には使用しないでください。 

人命に直接関わる医療用機器。 

人身の損傷に至る可能性のある用途。（航空機、船舶、鉄道などの運行、運転、制御などに直接関連する用途） 

車載、船舶など常に振動が加わる可能性がある用途。 

故障すると社会的、公共的に重大な損害や影響を与える可能性のある用途。 （主要な電子計算機システム、幹線通信

機器、公共の交通システムなど） 

これらに準ずる機器。 

人の安全に関与し、公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置などについては、システムの多重化、非常用発電設

備など、運用維持、管理について特別な配慮が必要となります。 

本説明書記載の使用条件・環境などを遵守してください。 

特に信頼性の要求される重要なシステム等への使用に際しては、当社電子機器カスタマサポートセンタへご相談くださ

い。 

本製品は、日本国内専用品です。 

    ・日本国外の電源には対応しておらず、日本国外での使用は故障、火災の原因となることがあります。 

     また、日本国外の法規制には対応しておりません。 

    ・日本国外への輸出および日本国外での使用は、お客様の判断と責任の下で行われるものとし、弊社 

     は一切の責任を負いません。 

    ・お客様の判断により本製品を輸出（個人による携行を含む）される場合は、外国為替及び外国貿易法 

     に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。必要な許可を取得せずに輸出すると同 

   法により罰せられます。 

 

2 使用制限 
 

 高精度の入力周波数が要求される機器等では使用できません。 

 本仕様書に記載の使用条件、使用環境などを遵守してください。 

 装置の改造・加工は行わないでください。 

 本機を UL 規格認定品としてご使用される場合、バッテリ交換の接続作業は、バッテリの危険性や注意すべきこと

を理解している人に依頼する、もしくはその人の監督の下でおこなってください。 
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3 機器の概要 
 

 無停電電源装置（UPS）は停電や電圧変動、瞬時の電圧低下、雷などによるサージ電圧（異常に大きな電圧が瞬

間的に発生する現象）からコンピュータなどの機器を保護するための装置です。 

 通常時は商用電源を一度直流に変換し、安定した正弦波の交流電圧に再変換して出力します。また停電、電圧変

動など商用電源の異常を検出したときはバッテリからの給電に切り替えて、正弦波出力を継続する常時インバータ

給電方式を採用しています。 特に電圧変動が大きいなど、電源環境の悪い場所での使用に適しています。 

 出力容量はBA75Tは 750VA/600W、BA100T/100Rは 1000VA/800Wです。 

 バッテリには長寿命タイプの小形制御弁式鉛蓄電池を採用しています。 

（周囲温度25℃における期待寿命は 5年です） 

 通信インタフェースは、シリアル通信（RS232C）／接点信号入出力を標準装備しています。 

（シリアル通信と接点信号は同時使用可能） 

 設置は縦方向・横方向の 2通りで使用可能です。BA100Rを縦置きで使用する際は、オプションの縦置き用金具

をご使用ください。 

 前面パネル側からユーザでのバッテリ交換が可能です。 

 製品に添付しているシリアルケーブルを用いて本機とコンピュータを接続し、自動シャットダウンソフト「PowerAct 

Pro」と組み合わせてご使用いただくと、自動待避処理に加え、次の動作が実現できます。 

・ UPS本体の機能設定 

・ スケジュール運転（自動起動・自動停止） 

・ WWWブラウザソフトを使用してのローカル管理／リモート管理 

・ 本機の動作状態を監視・表示・記録 

・ 複数台のパソコンのシャットダウン 

・ 複数台の本機の管理 

 オプション（別売品） 

・ 交換用バッテリパック  型式名：BAB100R ((BA100R用、1個必要) 

型式名：BAB100T (BA100T/BA75T用、1個必要) 

・ AC入力電源ケーブル  型式名：BAX15NP 

・ 交換ファン   型式名：BAF100R 

・ EIA/JIS19インチラック対応サポートアングル 

型式名：BAP100RS  (BA100R用) 

・ BA100R用縦置き固定金具 型式名：BAP100R (BA100R用) 

・ BA100T用縦置き固定金具 型式名：BAP100T (BA100T/BA75T用) 

・ シャットダウンソフト  型式名：PA01 
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4 動作の概要 
 

 商用電源を一度直流に変換し、その直流電源でインバータ回路を運転し、交流出力（正弦波）を供給します。 

 バッテリは充電回路により電源スイッチのON/OFFにかかわらず常時充電されます。 

 電源スイッチONにより電源出力を開始し、電源スイッチOFFにより出力を停止します。 

 停電あるいは入力電源異常時は、無瞬断でバッテリからの給電に切替り、交流出力（正弦波）を供給します。 

 停電、入力電源異常によるバッテリ運転で放電し電圧の低下したバッテリは商用電源回復後に自動再充電され、

次回の停電に備えます。 

 バッテリの完全放電あるいは自動シャットダウンで運転を停止した場合、商用電源回復後に本製品は自動的に再

起動し電源出力を供給します。(自動再起動の禁止設定も可能です) 

 オーバーロード時は自動的にバイパス回路へ無瞬断で切替り、商用電源を接続機器に供給します。出力中にオ

ーバーロードが解除されるとインバータ運転に自動復帰します。 

 内部回路が故障時には、LED表示、ブザーにて警報します。また電源出力が自動的にバイパス回路側へ無瞬断

で切り替わり、商用電源を接続機器に供給します。 

 定期的に実行される自己診断テスト機能、もしくはバッテリ寿命カウンタ機能によりバッテリの劣化を判定し、バッテ

リの交換を LED 表示とブザーにて警報します。（自己診断テスト機能は実施しないように設定することも可能で

す。） 

 

5 仕様 
 

 方式 5.1

項 目 仕様・機能 規格／備考 

運転方式 常時インバータ給電方式 
 

冷却方式 強制空冷 

 

 交流入力 5.2

項 目 仕様・機能 規格／備考 

起動電圧範囲 AC85±2V～143±2V  

入力電圧範囲 

(商用運転時) 

AC70±2V～146±2V (負荷90%未満) 

AC80±2V～146±2% (負荷90%以上) 

(Ecoモード時) 

定格出力電圧±10%±2V 

 

入力最大電流 
BA100R/BA100T: 13A  

BA75T:9.6A 

定格負荷、最大充電電流、 

最小入力電圧時 

入力周波数 

(商用運転時) 

同期モード時:50/60Hz±5.5Hz 

非同期モード時:39～71Hz 

(Ecoモード時) 

50/60Hz±4.5Hz 

 

相数 単相２線(アース付)  

入力過電流保護 
BA100R/BA100T: 15A 

BA75T:10A 
リセットタイプ過電流保護器 

AC入力接続 端子台  
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 交流出力 5.3

項 目 仕様・機能 規格／備考 

容 

量 

出力定格容量（VA/W） 
BA100R/BA100T: 1000VA/800W 

BA75T: 750VA/600W 

VA/Wともに左記上限値を超え

ないこと。 

電
圧 

出力電圧（実効値） 

100V mode： AC100V±2% 

110V mode： AC110V±2% 

115V mode： AC115V±2% 

120V mode： AC120V±2% 

 

ピーク電圧 

100V mode： AC141V±2% 

110V mode： AC156V±2% 

115V mode： AC163V±2% 

120V mode： AC170V±2% 

 

周

波      

数 

商用運転時 
同期モード時： 入力周波数に同期 

非同期モード時： 50/60Hz±0.5% 起動時に自動設定 

バックアップ運転時 50/60Hz±0.5% 

出力波形 正弦波  

停電／復電切替え時間 無瞬断  

全高調波歪率 
6%以下 （整流負荷、定格出力時） 

3%以下 （抵抗負荷、定格出力時） 
 

相数 単相2線（アース付）  

直

送

切

替 

接続容量オー

バ検出 

商用運転時 
定格容量110%以上： 10秒で直送切替 

定格容量125%以上： 瞬時直送切替 
オートリトランスファ方式 

バックアップ 

運転時 

定格容量115%以上： 10秒で直送切替 

定格容量135%以上： 瞬時直送切替 

切替え時間 無瞬断 

内部温度異常、インバータ故

障、内部電圧異常、接続容量

オーバ時、制御回路異常・停

止時 

オートリトランスファ機能 
オーバーロード状態から定格容量105%以下

に低減するとバイパスからインバータへ復帰 
 

短絡保護 出力垂下、入力過電流保護器  

出力コンセント形状 NEMA 5-150R ×4個、 および端子台  
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 バッテリ 5.4

項 目 仕様・機能 規格／備考 

種類 小形制御弁式鉛蓄電池（長寿命タイプ）  

電圧 DC24V (12V×2個)  

容量／電圧×個数 7.2Ah/12V×2個  

バックアップ時間 
BA100R/BA100T: 5分(700W時) 

BA75T: 6分(525W時) 
25℃、初期状態 

充 

電 

充電時間 
フル充電：12時間 

90%充電：8時間 
 

充電器動作 AC入力給電により充電 
電源スイッチ OFF 状態でも

充電する 

バッテリ交換 

本体正面より交換可能 

※交換用バッテリ（別売） 

BA100R用 : 型式BAB100R (1個必要) 

BA100T/BA75T用 : 型式BAB100T (1個必

要) 

 

 

 インタフェース 5.5

項 目 仕様・機能 規格／備考 

表
示 

状態表示 7セグLED 

詳細は、７項を参照 
電源出力表示 緑LED１個：商用運転 

バックアップ運転表示 黄LED１個：バックアップ運転 

バッテリ交換表示 赤LED１個：バッテリ交換 

ブ
ザ
ー 

 

1)連続鳴動 

2)連続鳴動 

3)鳴動 １回/4秒 

4)鳴動 １回/2秒 

5)鳴動 １回/1秒 

6)鳴動 １回/0.5秒 

表示との組合せで下記の状態を音で告知 

1) 故障 

2) オーバロードにより停止 

3) バックアップ中 

4) バッテリ交換 

5) バッテリロー 

6) オーバロード中 

詳細は、７項を参照 

通
信 

方式 
シリアル通信(RS-232C) 

接点信号入出力 

シリアル通信と接点信号は

同時使用可能 

 

 スイッチ 5.6

項 目 仕様・機能 規格／備考 

ス
イ
ッ
チ 

電
源
出
力 

位置 前面パネル操作部  

種類 押しボタン方式 オルタネートタイプ 

機能 電源出力開始 

電源出力停止 
 

ス
イ
ッ
チ 

ブ
ザ
ー
停
止 

位置 前面パネル操作部  

種類 押しボタン方式（タクトスイッチ） モーメンタリタイプ 

機能 

状態表示 

設定確認/変更 

ブザー停止 
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 環境 5.7

項 目 仕様・機能 規格／備考 

動作周囲温度 0℃～40℃  

動作周囲湿度 25%～85%RH（無結露）  

保管温度 -15℃～４0℃（ﾊﾞｯﾃﾘｰ満充電）  

保管湿度 10%～90%RH（無結露）  

保管可能期間 6ヶ月 バッテリ満充電 

耐電圧 AC1500V 1分間  

絶縁抵抗 20MΩ以上 DC500V 

漏れ電流 1mA以下  

雷サージ耐量 対地間4kV / 線間2kV  

 

 規格 5.8

項 目 仕様・機能 規格／備考 

安全規格 

雑音端子電圧・放射妨害電界強度 

UL1778取得 

VCCI A種 
 

 

 その他 5.9

項 目 仕様・機能 規格／備考 

内部消費電力 
(定格負荷時) 

91W(通常)/146W(最大) 
 

騒音 50dB以下  

外形寸法  [mm] 

BA100R: 幅438×奥行315×高さ85 

BA100T/BA75T: 幅128×奥行345×高さ 215 

※突起部含まず 

※高さにはゴム足含まず 

公差±2mm 

質量 
BA100R: 約13kg 

BA100T/BA75T: 約12.5kg 
 

バッテリ寿命 
期待寿命5年 周囲温度25℃ 

期待寿命2年 周囲温度40℃ 

 

 梱包仕様 5.10

項 目 仕様・機能 規格／備考 

梱包箱外形寸法[mm] 

BA100R: 幅575×奥行428×高さ202mm 

BA100T/BA75T: 幅 262×奥行 458×高さ

356mm 

公差±5mm 

梱包総質量 BA100R/BA100T/BA75T : 約15kg  
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6 各部の名称 
 

●前面 

 

 
   



仕様書番号 K1L-Z-15217I（11／39） 

 

 

●背面 
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7 表示／ブザー・運転動作および機能設定 
 操作・表示部の機能 7.1

各LEDの機能 

 

 

ｽｲｯﾁの機能 
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設定スイッチの機能 

 

 

 運転開始・停止方法と基本的な動作 7.2
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ブザー音・表示の見方 
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7-2. ブザー音を一時停止する 

ブザーが鳴動時に、ブザー停止スイッチを 0.5秒以上押すと、ブザーが一時停止します。 
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 自己診断テストの説明 7.3
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8 接点信号入出力 
 信号出力の形式 8.1

 

 

 信号入力の形式 8.2

 

 

 信号入出力コネクタ 8.3

（DSUB9Pメス） 
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(リモートON/OFF専用ポート) 

 

 信号入出力定格 8.4

 

 信号入出力回路 8.5
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 信号入出力回路使用例 8.6

 

 信号入出力使用時のご注意、お願い 8.7
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9 設置方法 
＜BA100T/BA75T) 
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10 バックアップ時間 
 

 

11 回路ブロック図 
 

ノイズ
フィルタ

充電回路

整流回路
(高力率
コンバータ)

昇圧
コンバータ

インバータ
(正弦波)

フィルタ

制御回路

商用直送出力

「電源」スイッチ

容量オーバー/異常時

正常運転時

バックアップ運転時

バッテリ

電源出力
AC100V

出力切替
(最大4ms)

入力
リレー

入力
過電流保護

AC100V
入力
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12 外形図 
 

BA100R ＜単位：mm ／公差±2mm＞ 

 
 

BA100T/BA75T ＜単位：mm ／公差±2mm＞ 
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13 付属品・オプション品 
 付属品 13.1

 

 

 オプション品一覧 13.2

内容 BA100R BA100T BA75T 

交換バッテリ BAB100R BAB100T 

電源ケーブル BAX15NP 

交換ファン BAF100R 

EIA/JIS 19インチラック対応サポートアングル BAP100RS - 

縦置き固定金具 BAP100R BAP100T 

シャットダウンソフト PA01 
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14 保証契約約款 
 

はじめに 

保証契約約款（以下「本約款」）は、取扱説明書にしたがった正常な使用をしていたにもかかわらず、「保証書」に記載し

た保証期間内において、製品（付属品等を除く）が故障した場合、本約款に明示した期間、条件の下において、「無償

修理」を行なうことをお約束するものです。お客様が本約款の各条項にご同意いただけない場合は、製品を使用せず

に販売店へご返却ください。 

 

第1 条 定義 

本約款で使われる用語の定義は次の各号の通りとします。 

「保証書」とは製品名（商品名）や保証期間を予め記入した上で当社が無償修理を保証する旨を約したものをいいま

す。 

「製品」とは当社製品として梱包されたもので本体部分をいい、付属品等は除きます。 

「故障」とはお客様が取扱説明書、本体貼付ラベル等の記載事項に従った正常な使用状態で正常に機能しない状態を

いいます。 

「無償修理」とは製品が保証期間内に故障した場合、当社が無償にて行なう故障個所の修理をいいます。 

「有償修理」とは製品が保証期間外に故障した場合、お客様に費用を負担していただいて当社が行なう故障個所の修

理をいいます。 

第2 条 保証期間 

保証期間は、購入日より製品に同梱されている保証書に記載されている期日までとします。 

ただし、購入日及び販売店の署名または押印等が記載されていることを条件とします。 

第3 条 保証の範囲 

3-1 保証の範囲は、本製品の修理、交換、または同等機能の製品との代替交換に限ります。 

3-2 当社の保証範囲は前記（3-1）記載をもって全てとし、故障によってお客様に生じた損害（事業利益の損失、事業中

断、情報の損失またはその他の金銭的損害を含むが、これらに限定されない）については、法律上の請求原因の種類

を問わず、いかなる場合においても当社は一切の責任を負わないものといたします。 

第4 条 修理 

4-1 製品に故障が生じた場合、お客様が当該製品を当社指定の修理受付窓口に送付することにより、当社が修理を行

ない、修理完了後にお客様の指定する場所（日本国内に限る）に発送するものとします。なお、送料は、無償及び有償

修理ともお客様から送付いただく場合はお客様のご負担（元払い）となります。修理後の送料は当社にて負担いたしま

す。 

4-2 当社は、本製品の修理に代えて当社の判断にて、本製品と同機種の交換または同等機能の製品との代替交換を

行なうことができるものとします。 

4-3 当社は本製品の修理を実施するにあたり、パーツ交換（ボード、モジュールを含む）によって修理を行なうことがで

きるものとし、交換された旧パーツは当社の、新パーツはお客様所有の財産となります。なお、パーツ交換に代えて同

機種または同等機能製品と交換した場合も交換対象の製品は当社の、代替製品はお客様の所有の財産となります。 

第5 条 保証の不適用 

保証期間内であっても、以下の場合は無償修理の対象外とさせていただきます。 

5-1 使用上の誤り、及び当社の事前承諾なしになされた修理、改造や付加による故障、及び損傷。 

5-2 お買い上げ後の落下、取扱いの不注意などによる故障及び損傷。 

5-3 火災・自身・風水害・落雷及びその他の天災地変、公害、塩害、及び通常基準を超える異常な物理的もしくは電気

的負荷が加えられたことによる故障及び損傷。 

5-4 修理依頼の際、保証書のご掲示をいただけない場合。及び以下の各号に該当する場合。 

①保証書の有効期限が終了している場合。 

②保証対象物件の形式・製造番号が修理を行なう物件のそれと一致しない場合。 

③保証書の内容を明らかに改ざんしたと思われる場合。 

④保証書に、所定記入事項（お買い上げ年月日、お客様名、販売店名）の記入のない場合、あるいは字句を不当に書

き換えられた場合。 

5-5 消耗部品（バッテリを含む）、自然劣化により故障したもの。ただし、個別に保証契約を締結するか、または個別に

保証の範囲を定めている場合はその個別の契約または定めに従うものとする。 
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5-6 故障の原因が本製品以外に起因する場合。 

第6 条 準拠法 

本約款の解釈は日本国の法令が適用されるものとします。 

第7 条 裁判管轄 

本約款に関する訴訟の第一審合意管轄裁判所は東京地方裁判所とします。 

第8 条 有効範囲 

本約款は、使用可能国にて発生した故障の場合のみ有効とします。 
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15 安全上のご注意 
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16 自動シャットダウン機能 
 自動シャットダウンソフトについて 16.1
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 接続方法 16.2

 

 


