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品名 

交換用バッテリ 

 

型式 

  BNB75R/BNB150R/BNB300R 

 

用途 

添付図面 

 

 

 

 

 

 

特記事項 

■本製品は、日本国内専用品です。 

・日本国外の電源には対応しておらず、日本国外での使用は故障、火災の原因となることがあります。また、日

本国外の法規制には対応しておりません。 

・日本国外への輸出および日本国外での使用は、お客様の判断と責任の下で行われるものとし、弊社は一切

の責任を負いません。 

・お客様の判断により本製品を輸出（個人による携行を含む）される場合は、外国為替及び外国貿易法に基づ

いて経済産業省の許可が必要となる場合があります。必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せら

れます。 

■本仕様書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

仕様書変更経歴 

仕様書の記載内容が変更された場合には、改正符号（アルファベット）を記入し、仕様書番号の 

末尾に改正符号と同じ符号をつけて処理しております。なお本仕様書の記載内容に影響を与え 

ない範囲での変更を行うことがありますので、予めご了承下さい。 

 

符 号 年  月  日    改  正  内  容 

A 2013/0７/10 初回リリース 

B 2013/07/19 誤記修正 

C 2019/04/17 特記事項の記載内容変更 

D 2019/07/16 特記事項の変更 

E 2020/03/19 バッテリ容量の修正（P4） 

F 2020/11/26 バッテリ容量の修正（P4：BNB75R） 
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１．製品の用途 
 

本製品は、BN75R用（BNB75R）、BN150R用（BNB150R）、BN300R用（BNB300R）の交換用バッテリパックです。 

 

 

２．仕様 
 

2-1.バッテリ仕様 

項 目 仕様・機能 規格／備考 

種類 シール鉛バッテリ（長寿命タイプ）  

バッテリ寿命 
期待寿命 5年 周囲温度25℃ 

期待寿命 4年 周囲温度30℃ 

電圧 

BNB75R : DC24V (6V×4個) 

BNB150R：DC48V (12V×4個) 

BNB300R : DC72V (12V×6個) 

 

容量／電圧×個数 

BNB75R : 4.5Ah/6V×4個 

BNB150R：8.5Ah/12V×4個 

BNB300R : 8.5Ah/12V×6個 

 

充電時間 
フル充電：8時間 

90%充電：4時間 

定格負荷にて放電後 

 

使用周囲温度 0℃～40℃  

使用周囲湿度 25％～85％RH  

保管周囲温度 -15℃～50℃ バッテリ満充電状態で保管のこと 

保管周囲湿度 10%～90%RH  

保管可能期間 6ヶ月 バッテリ満充電状態で保管のこと 

外形寸法  [mm] 

BNB75R : 幅208×奥行321×高さ 37 

BNB150R：幅210×奥行312×高さ 70 

BNB300R : 幅210×奥行467×高さ 73 ※参考データです 

※保証値ではありません 

質量 

BNB75R : 5.5kg 

BNB150R：10.5kg 

BNB300R :15.5kg 

 

2-2.梱包仕様 

項 目 仕様・機能 規格／備考 

付属品 取扱説明書‥2冊 日本語版・英語版 

梱包箱外形寸法  [mm] 

BNB75R : 幅314×奥行570×高さ 136 

BNB150R：幅294×奥行562×高さ 170 

BNB300R : 幅294×奥行562×高さ 170 ※参考データです 

※保証値ではありません 

梱包質量 

BNB75R : 7kg 

BNB150R：12kg 

BNB300R :17kg 
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３．外形図 
ご注意） 下図内の寸法はご参考用です。製品の寸法を保証するものではありません。 
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[BNB150R] 

ご参考用 

ご参考用 
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[BNB300R] 

ご参考用 
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４．安全上のご注意 

 

 
 

 


